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Größe 
Size 
Taille

Artikelnummer
Part number 
Numéro d‘article

Name
Name 
Nom

Beschreibung
Description 
Description

OS 343175
LCF – OS komplett
LCF – OS complete
LCF – OS complet

Adapter mit O-Ring für O-Ring-Anschluss Ø10,6 / Ø13 / Ø15, mit Filter
Adapter with O-ring for o-seal ports Ø10,6 / Ø13 / Ø15, with filter
Adaptateur avec O-Ring pour gorge Ø10,6 / Ø13 / Ø15, avec filtre

OM 343176
LCF – OM komplett
LCF – OM complete
LCF – OM complet

Adapter mit O-Ring für O-Ring-Anschluss Ø18, mit Filter
Adapter with O-ring for o-seal port Ø18, with filter
Adaptateur avec O-Ring pour gorge Ø18, avec filtre

OL 362835
LCF – OL komplett
LCF – OL complete
LCF – OL complet

Adapter mit O-Ring für O-Ring-Anschluss Ø21, mit Filter
Adapter with O-ring for o-seal port Ø21, with filter
Adaptateur avec O-Ring pour gorge Ø21, avec filtre

Größe 
Size 
Taille

Artikelnummer
Part number 
Numéro d‘article

Name
Name 
Nom

Beschreibung
Description 
Description

OS 

OM 

OL

326411
Filter 300 µm
Filter 300 µm
Filtre 300 µm

Filter, ohne Adapter
Filter, without adapter
Filtre, sans adaptateur

045922
O-Ring Viton® 
O-Ring Viton® 
O-Ring Viton®

O-Ring für Adapter OS, OM, OL 
O-ring for adapter OS, OM, OL
Joint torique pour adaptateur OS, OM, OL

OS 343171
LCF – OS Adapterkit
LCF – OS Adapter kit
LCF – OS Kit d‘adaptation

Adapter mit O-Ring für O-Ring-Anschluss Ø10,6 / Ø13 / Ø15, ohne Filter
Adapter with O-ring for o-seal ports Ø10,6 / Ø13 / Ø15, without filter
Adaptateur avec O-Ring pour gorge Ø10,6 / Ø13 / Ø15, sans filtre

OM 343172
LCF – OM Adapterkit
LCF – OM Adapter kit
LCF – OM Kit d‘adaptation

Adapter mit O-Ring für O-Ring-Anschluss Ø18, ohne Filter
Adapter with O-ring for o-seal port Ø18, without filter
Adaptateur avec O-Ring pour gorge Ø18, sans filtre

OL 362836
LCF – OL Adapterkit
LCF – OL Adapter kit
LCF – OL Kit d‘adaptation

Adapter mit O-Ring für O-Ring-Anschluss Ø21, ohne Filter
Adapter with O-ring for o-seal port Ø21, without filter
Adaptateur avec O-Ring pour gorge Ø21, sans filtre
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Durchflussmenge [L/min]   Flow rate [L/min]   Débit [L/min]

HLP-46@40° C
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