
更多产品规格请与爱安特联络咨询。技术规格如有变更，不再另行通知。
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订购编号 产品描述 截面积
（mm2）

米重
（kg/m）

   AE-20-2435- □ 把手型材系列 278.41 0.77

有相应的端盖产品 -白色 AE-20-2435L（左型）/AE-20-2435R（右型），如需订购请联系销售工程师。

铝型材
把手型材 / 轨道型材 / 门系列

主要用于轻负载结构，多用于门窗制作。■ 产品特点：

“□”代表长度，详见技术信息。

订购编号 产品描述 米重
（kg/m）

AE-1434- □ 轨道型材 0.54

“□”代表长度，详见技术信息。

订购编号 产品描述 截面积
（mm2）

惯性矩
Ix（cm4）

惯性矩
Iy（cm4）

弯矩
Wx（cm3）

弯矩
Wy（cm3）

米重
（kg/m）

AA-15B-1530-2- □
门系列型材

250.65 0.71 1.49 0.95 0.99 0.68

AA-20B-2040-2- □ 458.6 2.28 5.14 2.28 2.57 1.24 

“□”代表长度，详见技术信息。
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