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bulk order交期缩短无锁芯型
把手锁

■无锁芯型

订购编号示例

 ❶代号 ❷ L

LKBZGG - 100

交货期

小单 中大单 大单
1~50 51~100 101~
通常 7 工作日 咨询客服 优惠价

1~9 10~

100% 另行报价

代号 材质 表面处理
LKBZGG ZDC 镀亮铬
LKBSGH SUS304 镜面抛光
LKBZFH ZDC 镀亮铬
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弹簧垫片

调整垫片B

❷L（锌合金）型
为锯齿状垫片

开孔尺寸开孔尺寸

L=100/L=120最大适用门板厚度t5.5mm

L=100 / L=120 L=148

L=148最大适用门板厚度t8.5mm
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开孔尺寸 参考重量 
（kg）

❶代号 ❷ L V D2 D3 带锁芯 无锁芯

LKBZGG 100 37.5 22 11.6 38.5 48 68.6 26.5 23 47 38.5
14.3 5
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0.23 0.23

LKBSGH 120 40 23.5 12.4 41 51 84 28.5 25 50 42 5.2 0.26 0.26

LKBZFH 148 50 28.5 15.3 51 63.5 103.8 36 31 62.5 51 22.5 8(5) 6（7.5） 2 3 35 10 40 8.5 0.47 0.57


